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Приложение
Система  Без силикон; Без халоген

Без силикон  да

Електрически показатели
Работно напрежение [V]  < 50 AC/DC

Клас на защита  II

Макс. токово натоварване
общо

[A]  
4

Условия на работа
Околна температура [°C]  -25...90

Температура на околната
среда (придвижване)

[°C]  
-25...90

Защита  IP 65

Механични данни
Тегло [g]  30,5

Материал  корпус: TPU оранжев; Накатена гайка: месинг с никелирано покритие

Усилие на затягане [Nm]  0,6...1,5

Забележки
Единица на опаковката  1 брой
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Електрическо свързване

Електрическо свързване

Кабел: 0,5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Връзка

Електрическо свързване


