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Območje uporabe
Izvedba  Montaža cilindričnega vpenjala

Mehanski podatki
Teža [g]  105,8

Vrsta montaže  okrogel profil;  (Ø 12 mm)

Mere [mm]  30,8 x 3 x 48,4

Materiali  nerjavno jeklo (1.4571/316Ti )

Pribor
V sklopu dobave  cilindrični vijaki: 2 x M3 x 14

Sponka

vijak s čelno kapico

Matica: M4



E21275

Montažni komplet za fotoelektrične senzorje
O6 CLAMP BRACKET 12 MM

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E21275-00 — 17.12.2013 —

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov


