DP3213

Conversor I0-Link - 4...20 mA
CONYV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K
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Caracteristicas do produto
QL{antldade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 2
saidas
Interface de comunicagéo 1O-Link
Aplicacdo
Aplicacdo saidas analdgicas controlaveis via 10-Link; para a conexao de

atuadores controlados analogicamente a um sistema IO-Link; Para
a aplicacdo em ambientes Umidos; uso em ambientes internos

Dados elétricos

Tens&o de funcionamento V] 18...30 DC; ((em ambientes Umidos: 18...28 V) para PELV/SELV)
Tensdo nominal DC V] 24
Consumo de corrente [mA] 300
Corrente max. de carga total [A] 0,2

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analégicas: 2

Quantidade de saidas

analégicas 2
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 300
Precisdo da saida analégica [%0] 0,25

Interface de comunicacao 10-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Reviséo 10-Link 1.1

Padrdo SDCI IEC 61131-9
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Perfil Smart Sensor

Modo SIO nado

e

Dados do processo analdgico 2

Tempo min. de ciclo do [ms] 36

processo

DevicelDs suportados Modo de funcionamento DevicelD
default 612

Condicoes de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Nota sobre a temperatura 2000 m: -25...70 °C

ambiente 3000 m: -25...64 °C

4000 m: -25...62 °C

amazenamento - 25..70

Humidade relativa méx. do ar  [%)] 90; (decréscimo linear até 50 % (40 °C) sem condensacgéo)

,;\I;L:ra max. acima do nivel do  [m] 4000

Protegéo IP 67; IP 69K

Grau de sujidade 2

MTTF [anos] 298

Peso [a] 79,2

Peso (sem acessorios e sem [a] 28

embalagem)

DimensGes [mm] 63 x 30 x 24,5

Materiais invélucro: PA

Material da porca 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)

Material da vedagéo FKM

Visualizador em funcionamento 1 x LED, verde
saida analdgica 2 x LED, amarelo

Notas Para obter mais informag®es, por favor consulte 0 manual de instrugdes.
Quantidade da embalagem 1 pecas
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conexao elétrica - conector

Conexao: 1 x M12, reto; codificagdo: A; Bloqueio: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)

34

L+ Tenséo de alimentagao
n&o conectado

L- Tenséo de alimentacao
C/Q I0-Link

conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12, reto; codificacdo: A; Bloqueio: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); Vedacao: FKM

L+

4...20 mA saida anal6gica 2
L-

4...20 mA saida analdgica 1
ndo conectado
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