
高性能的精巧型光電感應器
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WetLine
大量試驗確認IP 68 /
IP 69K的防護等級 
適用於經ECOLAB
認證食品行業的潮
濕區域。

最好的性能
O6感應器可以輕
鬆應用於不同的
表面，這裡是木
材和紙張，沒有
任何問題。

強大:
具可靠背景消隱功能的漫反射感應器

可靠性:
自動靈敏度補償保證可靠的操作，
即使處於蒸汽、煙氣或高反射環境
。

精確度:
定義精確的光點可確保準確的物體
檢測，無散射光.

固定:
該系列具有背景消隱，不受對象顏
色和表面的影響。

簡單:
開關點設定，亮通/暗通選擇,可採用
電位計或IO-Link設定。

進入保護:
Wetline系列採用極為堅固的不銹鋼
外殼和防護等級IP 68 / IP 69K。

最好的光學性能

固定範圍
對於漫反射系統，
該系列不受要檢
測物體的反射角
和顏色的影響。

應用於衛生和潮濕區域 應用於工業應用



準確的開關點
具背景消隱功能的
O6漫反射感應器可
以分辨即使很小的
高度差別。

靈感來自精巧的O6！

www.ifm.com/tw/o6

欲了解更多訊息，如技術資料、應用影片，請至：

選擇多項規格
對於採用塑膠或
不銹鋼外殼的O6
系列，您有多項
規格可選擇： 
漫反射式（能量
或具背景消隱）、
對照式或鏡面反
射式系統； 

具M8連接器，
M12 pigtail或
PUR連接電纜. 
此外，O6 Wetline
感應器還提供具
IO-Link的多項
規格。 經由該
接口，用戶可以
設定範圍、靈敏度、

亮通/暗通、開關延
遲或暫時停止感應
器運作。

直觀設定
可以使用電位計輕鬆
設定開關點。使用旋
轉開關，用戶可以選
擇亮通和暗通。
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歡迎光臨網站:

www.ifm.com/tw

位置感應器

運動控制感應器

工業成像

安全技術

製程感應器

狀態監測系統

工業通訊

識別系統

移動機器的系統

連接技術

瀏覽宜福門產品範圍

附件
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分佈在全球70多個國家和地區 – 
請登錄我們的網站www.ifm.com
宜福門電子(台灣)有限公司
806高雄市前鎮區復興四路12號9樓之6 
電話 +886-7-335-7778
傳真 +886-7-335-6878
E-mail: info.tw@ifm.com


