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用聽覺感知不可見的物體！ 
ifm超音波感應器
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堅固：
採用高級不鏽鋼外殼,適合要求嚴格
的應用。

檢測範圍最遠達:
M18立方形設計的最大檢測距離達
1.20 m，M18設計則為2.20 m。

無黏性：
振動的聲音感應器能減少污垢的堆
積。

獨立性:
採用鏡面反射工作原理，檢測時不
受物體方向影響。

簡單:
經由示教按鈕、遠程調教或經由
IO-Link進行設定。

UG系列超音波感應器

超音波檢測
超音波感應器在超音
波範圍內發射和接收
音波。
待受測物體反射音波，
然後經由測量光飛行
時間確定距離。

應用於工業應用

不受髒污干擾
振動的聲音感應器能減少污垢的堆積。
這些感應器可在嚴重髒污的應用環境中可
靠運行，而光電感應器在這類應用中無法
正常工作。

透明物體
使用UG系列超音波感應器，可以可靠檢
測食品行業中的薄膜包裝，PET瓶
或透明塑膠碗。

寬廣的檢測範圍
採用寬光束，即使
是有孔的物體也能
可靠檢測
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適合遠距離，難以檢測的表面

www.ifm.tw/tw/ug
更多技術數據，附件，應用影片等信息，請登錄我們的網站

外殼 設定經由 最大檢測距離

[mm]

輸出

M18塑膠或不鏽鋼; 
M18立方形不鏽鋼

電纜或按鈕
IO-Link 300...2200 PNP或NPN 

4...20 mA或0...10 V

檢測距離最大達2.20 m

高性能
即使在不同的應用中 –從紙板包裝的批次
高度監測和到光亮塑膠標籤的存在監測。
–新型感應器能可靠提供正確的類比輸出。

難以檢測的表面
與光電感應器相反，顏色、透明度和光亮
表面對檢測結果無影響。
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請登錄我們的網站:

www.ifm.tw

分佈在全球70多個國家和地區 – 
請登錄我們的網站www.ifm.tw

位置感應器

運動控制感應器

工業影像

安全技術

製程感應器

狀態監測系統

工業通訊

識別系統

應用於移動機器的系統

連接技術

瀏覽宜福門產品範圍

附件

我
們

保
留

不
提

前
通

知
而

變
更

技
術

參
數

的
權

利
。

 · 
03

/1
6

宜福門電子(台灣)有限公司 
806高雄市前鎮區
復興四路12號9樓之6
郵遞區號：806
電話 +886-7-335-7778
傳真 +886-7-335-6878
E-mail: info.tw@ifm.tw
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