
Petit mais costaud ! 
Le nouvel O8 miniature.

Détecteurs de position

www.ifm.com/fr/o8



Détection précise, installation
flexible et réglage efficace
avec IO-Link. Précision :

suppression d’arrière-plan extrê-
mement fiable.

Grande portée :
jusqu’à 80 mm – aussi indépen-
damment des couleurs.

Polyvalence :
détection d’objets minuscules,
même en cas de surfaces foncées
ou réfléchissantes.

Flexibilité :
Disponible en version câble ou
connecteur déporté avec connec-
teur M8, 3 ou 4 broches.

Gain de temps :
réglage facile ou apprentissage
de la portée via IO-Link.

Détection fiable d’objets minuscules.

Le O8 détecte avec précision même les ob-
jets minuscules, étroits et plats, même s’ils
ont des surfaces foncées ou réfléchissan-
tes. Cette détection est optimisée par une
suppression de l’arrière-plan extrêmement
fiable.

Meilleure performance optique.

Malgré son boîtier miniature le détecteur
offre une portée de 80 mm.
Il détecte sans problème les objets réflé-
chissants de toutes couleurs, même si l’ar-
rière-plan est changeant, comme c’est le
cas pour le montage sur les bras de robot.
Le nouvel O8 est particulièrement adapté
aux applications où l’espace est limité.



Pour applications indu-
strielles

Portée
[mm]

Connexion référence référence

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan · 3
fils DC

PNP
IO-Link 1.1

NPN

Vous trouverez plus de détails comme les données
techniques, les accessoires, une vidéo et les prix ac-
tuels sur www.ifm.com/fr/o8

Montage et réglage rapides.

Le nouvel O8 se distingue par son boîtier

compact qui est renforcé de métal robuste

autour les trous de fixation. La sortie de

câble à 45° est peu encombrante et prati-

que pour les applications où l’espace est

particulièrement limité.

Les accessoires de montage rapide en op-

tion permettent la fixation du capteur

avec une seule vis M3 et réduisent le

temps de montage. Les affichages LED

sont particulièrement clairs et bien visibles

même à grande distance. 

IO-Link permet un réglage ou apprentis-

sage confortable et au millimètre près de

la portée. Nul besoin de régler la distance

entre le capteur et l’objet. Un autre avan-

tage d’IO-Link est l’échange facile du cap-

teur grâce à la mémorisation de tous les

paramètres. Les nouveaux capteurs O8

sont également disponibles avec des por-

tées préréglées.

Leur fiabilité et leur précision sont large-

ment au-dessus de la moyenne des appa-

reils conventionnels.

15 2 m, câble PVC O8H200 O8H201

15 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H202 O8H203

15 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H204 O8H205

30 câble PVC de 2 m O8H206 O8H207

30 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H208 O8H209

30 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H210 O8H211

50 câble PVC de 2 m O8H212 O8H213

50 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H214 O8H215

50 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H216 O8H217

80 câble PVC de 2 m O8H218 O8H219

80 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H220 O8H221

80 câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H222 O8H223

28
,1

14,4 8,1
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Visitez notre site web sur :

www.ifm.com/fr

Détecteurs de position

Détecteurs pour le
contrôle de mouve-
ments

Vision industrielle

Technologie de sécu-
rité

Capteurs process

Systèmes pour engins
mobiles

Communication indu-
strielle

Systèmes pour la sur-
veillance et le diagno-
stic d’états de
machines

Technologie de conn-
exion

Logiciel

Alimentations

AccessoiresIO-Link

Systèmes d’identifica-
tion

ans

Garantie

sur les produits
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Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
Bois des Côtes II
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com


