
E43331

Acoplamiento a rosca con tapa
SCREW COUPLING WITH COVER PLATE  0,3MM
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1: regulador de caudal 0,3 mm

Campo de aplicación
Resistencia a la presión [bar]  630

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C]  -10...60

Homologaciones / pruebas
Directiva sobre equipos a
presión

 La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión
depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad  Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido
y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos
Peso [g]  76,2

Materiales  cuerpo del acoplamiento: 1.0718 (acero); acabado:
zinc / níquel gris; Junta de estanqueidad: NBR

Conexión de sensores  G 1/4

Conexión de proceso  M16 x 2 Minimess

Notas
Cantidad por pack  1 unid.


