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Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C]  -30...70

Mechanische eigenschappen
Gewicht [g]  335,1

Totale lengte [mm]  20000;  (bedraadbaar)

Minimale buigradius [mm]  30

Fiberstructuur  

Fiberdiameter [mm]  1

Buitendiameter [mm]  2,2

Fiber-materiaal  PMMA

Materiaal fiber mantel  PE
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Opmerkingen
Verpakkingseenheid  1 stuk


