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Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Producteigenschappen
Afmetingen [mm]  96 x 28 x 42

Toepassingsgebied
Applicatie  Verlenging van korte pulsen ter aanpassing aan b.v. langzame PLC ingangen

Elektrische eigenschappen
Voedingsspanningstolerantie [%]  10

Voedingsspanning [V]  24 DC

Stroomopname [mA]  < 5

Ingangen
Ingangen  Ingangsniveau: 24 V DC (± 10 %); Ingangspulsduur (min.):

0,2 ms; Tijd tussen twee ingangspulsen (min.): 28 ms

Uitgangen
Uitgangssignaal  Uitgangsniveau: 24 V DC (± 10 %); Uitgangspuls:

25 ms (± 10 %); Uitgangsstroom (max.): 10 mA

Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C]  -20...70

Mechanische eigenschappen
Gewicht [g]  79,5

Afmetingen [mm]  96 x 28 x 42

Materialen  kunststof
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Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting

Diagrammen en curves

Impulsdiagram  


