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Toepassingsgebied
Uitvoering  voor M12-connectoren van CompactModule metaal

Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C]  -30...85

Mechanische eigenschappen
Gewicht [g]  10,8

Afmetingen [mm]  12 x 13,5 x 13,5

Schroefdraadtype  M12 x 1

Materialen  PA (polyamide) zwart

Aandraaimoment [Nm]  0,8

Opmerkingen
Verpakkingseenheid  10 stuk


