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1 programmeerknop

Producteigenschappen
Elektrische uitvoering  PNP

Uitgangsfunctie  maakcontact / verbreekcontact;  (te selecteren)

Schakelafstand [mm]  schakelafstand programmeerbaar

Behuizing  cilindrisch schroefdraad

Afmetingen [mm]  M30 x 1,5 / L = 116

Toepassingsgebied
Media  droge stortgoederen

Aanbevolen media  kunststof granulaten

Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V]  10...30 DC

Stroomopname [mA]  34;  (typisch: 34 (24 V); maximaal: 39 (30 V))

Beschermklasse  III

Ompoolbeveiligd  ja

Meetprincipe  capacitief

Uitgangen
Elektrische uitvoering  PNP

Uitgangsfunctie  maakcontact / verbreekcontact;  (te selecteren)
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Max. spanningsval
schakeluitgang DC

[V]  
2,5

Max. spanningsval
functiecontrole uitgang

[V]  
3,5

Stroombelasting
functiecontrole uitgang

[mA]  
10

Continue stroombelasting van
schakeluitgang DC

[mA]  
200

Schakelfrequentie DC [Hz]  10

Kortsluitbeveiliging  ja

Uitvoering kortsluitbeveiliging  pulserend

Beschermd tegen
overbelasting

 
ja

Bereik
Schakelafstand [mm]  schakelafstand programmeerbaar

Schakelafstand instelbaar  ja

Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C]  -15...230

Opmerking voor de
omgevingstemperatuur

 sensor: -15...230 °C

kortstondig: ...250 °C (4 h)

HF-verbindingskabel: -25...200 °C

elektronica: -25...70 °C

Beschermklasse  IP 67

Toelatingen / testen
EMC  EN 60947-5-2

MTTF [jaren]  347

Mechanische eigenschappen
Gewicht [g]  458,5

Behuizing  cilindrisch schroefdraad

Inbouwwijze  niet-bondig in te bouwen

Afmetingen [mm]  M30 x 1,5 / L = 116

Schroefdraadtype  M30 x 1,5

Materialen  behuizing sensor: PPS; messing wit-brons gecoat;
behuizing elektronica: PBT; PP; messing wit-brons gecoat

Aanwijzen / bedienelementen
Weergave  schakelstatus 2 x LED, geel

in bedrijf 1 x LED, groen

fout 1 x LED, rood

Toebehoren
Leveringsomvang  bevestigingsmoeren: 2

Opmerkingen
Verpakkingseenheid  1 stuk
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Elektrische aansluiting - HF-verbindingskabel

Kabel: 2 m

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A

2: Functiecontrole-uitgang programmeerkabel


