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1 джъмпер за дезактивиране на комуникацията AS-i
2 115/230 V по избор

Електрически показатели
Номинално напрежение AC [V]  110 / 230

Номинална честота AC [Hz]  47...63

Обхват на входното
напрежение

[V]  
85...132 / 184...264

Защита срещу
пренапрежение

 
да;  (< 55 V)

Макс. време за закъснение
при включване

[ms]  
100

Изходно напрежение AS-i [V]  29,5...31,6;  (към PELV; NEC Class II)

Изходна мощност
(постоянна)

[W]  
85

Брой изходни вериги  1

Изходен ток AS-i [A]  2,8

Макс.остатъчна пулсация [mV]  50

Външна защита на входа  > 6 A

Понижаване на
номиналните стойности

[W/K]  
2 (60...70 °C)

Интегрирано отделяне на
данни

 
да
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Изходи
Защита срещу късо
съединение

 
да

Вид защита от късо
съединение

 
с електронна защита

Защита от претоварване  да

Възможно е паралелно
свързване на изходите

 
не

Възможно е серийно
свързване на изходи

 
не

Условия на работа
Околна температура [°C]  -10...70

Защита  IP 20

Тестове / одобрения
EMC  EN 50081-1

EN 61000-6-2

EN 61000-3-2

CE: IEC 60950 1999

MTTF [Години]  222

AS-i класификация
AS-i сертификат  54401

Механични данни
Тегло [g]  573,5

Материал  алуминий; стоманен лист поцинкован

Дисплеи / работни елементи
Дисплей  функция Светодиод, зелен изгасва в случай на

претоварване U < 28 V

IR адрес Светодиод, червен

Забележки
Единица на опаковката  1 брой

Електрическо свързване

пружинни клеми:

Връзка


