
AC2215

AS-Интерфейс повторител
SmartLine25 AS-i Repeater

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Запазваме си правото за технически изменения без предварително уведомление. — BG-BG — AC2215-00 — 17.11.2004 —

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

1 COMBICON конектор с винтови клеми по избор

Приложение
Приложение  Удължаване на AS-i мрежата с още 100 m

Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V]  26,5...31,6

Макс. текущото
потребление от AS-i

[mA]  
2

Следене за недостиг на
напрежение

 
не

Изходи
Електрическо изпълнение  AS-i

Електрически разделени  да

Условия на работа
Околна температура [°C]  0...55

Защита  IP 20

Тестове / одобрения
EMC  EN 50295

Механични данни
Корпус  Монтаж на DIN релса

Материал  PA 6.6
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Дисплеи / работни елементи
Дисплей  Работа 2 x Светодиод, зелен

късо съединение 2 x Светодиод, червен

Забележки
Забележки  Разширителят AS-i не приема подчинен адрес.

Общият брой роби на главен низ остава непроменен.

Не е необходима настройка на параметрите.

Единица на опаковката  1 брой

Електрическо свързване

Връзка

A1+ AS-i + низ 1
A1- AS-i - низ 1
A2+ AS-i + низ 2
A2- AS-i - низ 2


