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Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V]  9...27

Консумация на ток [mA]  < 500

Клас на защита  III

Защита срещу обръщане на
полярността

 
да

Изходи
Защита срещу късо
съединение

 
да

Условия на работа
Околна температура [°C]  -25...70

Защита  IP 40

Тестове / одобрения
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 15 kV AD

EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 30 V/m (80...1000 MHz)

EN 61000-4-4 Burst 2 kV Свързваща скоба

EN 61000-4-6 HF проведено 10 V (0,15...80 MHz)

Механични данни
Тегло [g]  151

Материал  PBT-GF20

Уплътнителен материал  FKM

Забележки
Единица на опаковката  1 брой

Електрическо свързване - конектор

Кабел: 1 m, PUR

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM
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Електрическо свързване

Връзка

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 1 m, PUR

Конектор: 1 x M12; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM


