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Характеристики на продукта
Размери [mm]  M12 x 1 / L = 63

Условия на работа
Околна температура [°C]  0...100

Защита  IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m (80...1000 MHz)

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV

EN 61000-4-6 HF проведено 10 V (0,15...80 MHz)

EN 55011 клас B

MTTF [Години]  1048

Механични данни
Тегло [g]  84,5

Размери [mm]  M12 x 1 / L = 63

Означение на резбата  M12 x 1

Забележки
Единица на опаковката  1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A


