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Área de aplicação
Modelo  para válvula de tampa

Dados mecânicos
Peso [g]  29

Diâmetro dos cames de
comutação

[mm]  
48

Materiais  came de comutação: PA 6; ponteiro: silicone RAL 3020; parafuso de cabeça
escareada: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Parafuso cilíndrico: 1.4301 (aço inoxidável /

304); Pino rosqueável: $1_4301; Pino de retenção: 1.4301 (aço inoxidável / 304)

Máx. torque de aperto [Nm]  2;  (Parafusos)

Acessórios
Material incluído  Parafusos

pinos roscados: 2 x M5 x 10, aço inoxidável

alvos

Parafuso cilíndrico: 1 x M5 x 6, aço inoxidável

parafuso de cabeça escareada: 1 x M5 x 8, aço inoxidável

Observações
Unidades por embalagem  1 peça


