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Dados elétricos
Tensão de operação [V]  < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  -40...85

Proteção  IP 67

Dados mecânicos
Peso [g]  0,013

Rosca de instalação  M16

Materiais  latão niquelado

Material do invólucro  latão, niquelado

Notas
Quantidade  1 peça

conexão elétrica

cabo: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado
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Conexão

Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco


