
E60157

Soquete confeccionável
SDOGK170MKLFKSG

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E60157-00 — 06.06.2011 —

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Dados elétricos
Tensão de operação [V]  4,5...30 DC

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  -40...125

Proteção  IP 67

Dados mecânicos
Peso [g]  68,6

Dimensões [mm]  28 x 28 x 52

Materiais  latão Revestido com material sintético; PA 6.6 preto

Material do invólucro  latão / PA 6.6, Revestido com material sintético

Material porca  latão, Revestido com material sintético / PA 6.6, Revestido com material sintético

Observações
Unidades por embalagem  1 peça
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conexão elétrica

conexão por solda/crimpagem: ...0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: latão, Revestido com material sintético

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: latão / PA 6.6, Revestido com material sintético; Bloqueio: PA 6.6, Revestido com material sintético

Conexão


