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Produtos alternativos: LR7000 + E43204

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

1 exibição alfanumérica 4 dígitos
2 LEDs de status
3 botões de programação

Características do produto
Quantidade de entradas e
saídas

 
Quantidade de saídas digitais: 2

Comprimento da haste L [mm]  450

Conexão de processo  G 3/4 rosca externa

Área de aplicação
Característica especial  Contatos banhados a ouro

Aplicação  para aplicações industriais

Substâncias  fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas

Constante dielétrica da
substância

 
> 20

Fluidos recomendados  fluido refrigerante à base de água; água; substâncias aquosas

Não utilizável para  óleos; Graxas; granulado; Materiais a granel; ácidos; bases

Temperatura do fluído [°C]  0...80



LR7023

Sensor de nível contínuo (microondas guiadas)
LR0450B-BR34AQPKG/US

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — LR7023-00 — 09.01.2024 —

Pressão do reservatório [bar]  0,5

Dados elétricos
Tensão de operação [V]  18...30 DC

Consumo de corrente [mA]  < 80

Classe de proteção  III

Proteção contra inversão de
polaridade

 
sim

Retardo de prontidão [s]  3

Principio de medida  Guia de onda radar

Entradas/saídas
Quantidade de entradas e
saídas

 
Quantidade de saídas digitais: 2

Saídas
Saídas totais  2

Sinal de saída  sinal de comutação

Função elétrica  PNP

Quantidade de saídas digitais  2

Saída  abertura / fechamento;  (parametrizável)

Queda de tensão máx. da
saída de comutação DC

[V]  
2,5

Intensidade de corrente
máxima constante da saída
de comutação DC

[mA]  
200

Proteção contra curto-
circuitos

 
sim

Versão da proteção contra
curto-circuito

 
térmico, pulsado

Proteção contra sobrecarga  sim

Faixa de medição / de ajuste
Comprimento da haste L [mm]  450

Zona ativa A [mm]  400

Zona inativa I1 / I2 [mm]  40/10

Alcance de ajuste

Ponto de comutação SP [mm]  15...410

Ponto de comutação e
retorno rP

[mm]  
10...405

Em intervalos de [mm]  5

Histerese [mm]  5

Precisão / desvios

Erro de medição
[% do valor final]

 
± 5

Repetibilidade  ± 2

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  0...60

Temperatura de
armazenamento

[°C]  
-25...80
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Proteção  IP 67

Certificações / testes
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 AF com fio 10 V

Resistência a choques  DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)

Resistência à vibrações  2.5 g (RMS, 1...1000 Hz)

Dados mecânicos
Materiais  1.4301 (aço inoxidável / 304); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE-V; PTFE

Materiais em contato com o
fluído

 
1.4305 (aço inoxidável / 303); PTFE; NBR

Conexão de processo  G 3/4 rosca externa

Displays / elementos de operação
Display  Unidade do display 2 x LED, verde

Status de chaveamento 2 x LED, amarelo

Nível exibição alfanumérica, 4 dígitos

Configuração de parâmetros exibição alfanumérica, 4 dígitos

Acessórios
Acessório opcional  vedação

Observações
Unidades por embalagem  1 peça

conexão elétrica

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado

Conexão


