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Application
Version  pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques et manuels

Données mécaniques
Poids [g]  68,039

Came diamètre [mm]  56

Nombre des positions
possibles de la cible

 
6

Matières  Came porte-drapeaux: HDPE noir; came porte-drapeaux: inox
M6 x 25 mm; vis de fixation pour capteur: inox 10 - 24 x 1¼"

Accessoires
Fourniture  vis noyées: 3, HDPE

vis noyées: 3 x 10-32 x 1/4", inox

vis noyée: 1 x M5 x 25 mm, inox

rondelles: 2, inox

vis à tête plate: 2 x 10-24 x 1 1/4", inox

vis à tête plate: 2 x 10-32 x 1 1/2"

vis à tête plate: 2 x M5 x 30 mm

indicateur de direction: 1, HDPE jaune

Remarques
Quantité  1 pièces


