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Einsatzbereich
Funktionsprinzip  Einweglichtschranke

Erfassungsbereich
Reichweite mit
Fiberoptikverstärker Typ

 
OBF

OBF

Reichweite Fiberoptik [mm]  200

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C]  -40...70

Mechanische Daten
Ausführung Tastkopf  gerade

Gesamtlänge [mm]  2000

Minimaler Biegeradius [mm]  30

Lichtleitfaser-Werkstoff  PMMA

Lichtleiterkopf-Werkstoff  Aluminium

Lichtleitermantel-Werkstoff  PE

Zubehör
Zubehör optional  Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600

Bemerkungen
Verpackungseinheit  1 Stück


