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Elektrische Daten
Arbeitsfrequenz [MHz]  13,56

Speichergröße [bit]  1280

Speichertyp  EEPROM

Chiptyp  ICODE SLIX-S

Anzahl der Blöcke  40

Blockgröße [Byte]  4

Unique Identification Number
(UID)

[Byte]  
8

RFID-Standard  ISO 15693

Max. Lesezyklen  unbegrenzt

Max. Schreibzyklen  100000

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C]  -50...80

Lagertemperatur [°C]  -50...250

Schutzart  IP 68

Mechanische Daten
Gewicht [g]  39,916

Abmessungen [mm]  76 x 19 x 28

Werkstoffe  High Temperature; PA 6.6; Epoxydharz
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Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

Antenne Schreib-/Leseabstand (mm)
Schreib-/Leseabstand bei Montage auf

Metall (mm)

ANT410 10 10

ANT411 22 22

ANT420 10 10

ANT421 30 30

ANT421 + E80390 58 32

ANT430 23 23

ANT431 35 35

ANT513 58 50

ANT515 / ANT516 30 25

ANT515 / ANT516 + E80391 43 30

ANT600 105 85

 


