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Données électriques
Tension d'alimentation [V]  12 DC;  (±1,5V)

Protection contre les
surcharges

 
oui

Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C]  -40...85

Température de stockage [°C]  -40...125

Humidité de stockage [%]  < 75;  (humidité relative)

Durée de stockage [MON]  24

Indice de protection  IP 67

Données mécaniques
Poids [g]  149

Matières  boîtier: ABS noir

Accessoires
Fourniture  Capuchons protecteurs

Remarques
Unité d'emballage  1 pièces
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Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur:  M16; codage: A

C1...3

1 fil interne coax signal vidéo
2 blindage coax GND vidéo
3 U+
4 0 V

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur:  M16; codage: A

MON

1 fil interne coax signal vidéo
2 blindage coax GND vidéo
3 non utilisé
4 non utilisé


