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Elektrická data
Provozní napětí [V]  10...30 DC

Výstupy
Elektrické provedení  PNP

Okolní podmínky
Okolní teplota [°C]  -40...85

Krytí  IP 67

Mechanická data
Hmotnost [g]  14

Rozměry [mm]  18 x 18 x 46

Materiály  PA

Tvarovaný materiál  PA

Materiál převlečné matice  PA

Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení  Spínací stav 1 x LED, žlutá

Provoz 1 x LED, zelená

Upozornění
Obsah balení  1 ks
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Elektrické připojení

šroubové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 4...6 mm

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA

Připojení


