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1 zásuvka pro kabelovou vidlici 2,8 x 0,8 mm
2 zásuvka pro kabelovou vidlici 6,3 x 0,8 mm
3 zásuvka pro kabelovou vidlici 6,3 x 0,8 mm plně izolované
4 Kontakty pro držák pojistek motorových vozidel (Kfz)
5 kruhová kabelová očka

Oblast nasazení
Provedení  pro BasicRelay, využití všech přípojek k BasicRelay, CR0421

Mechanická data
Hmotnost [g]  85,5

Rozměry [mm]  134,5 x 50,6 x 210
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Příslušenství
Dodané položky  Ploché zástrčkové pouzdro pro reléová připojení:

10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

Ploché zástrčkové pouzdro pro reléová připojení:
20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

Ploché zástrčkové pouzdro pro reléová připojení:
20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340

Ploché zástrčkové pouzdro pro rozvaděče potenciálu: 20
x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), plně izolované DIN 46245

Kontakty pro držák pojistek motorových vozidel (Kfz): 6 x 0,5...1,5 mm²

Kontakty pro držák pojistek motorových vozidel (Kfz): 4 x 2,0...3,0 mm²

Kruhová kabelová očka pro napěťové napájení: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234

Kruhová kabelová očka pro napěťové napájení: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

matice: 1 x M6, Pozinkovaný ISO 4032

matice: 1 x M8, Pozinkovaný ISO 4032

Elektrické připojení

přípojové svorky:


