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Einsatzbereich
Ausführung  für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C]  -25...65

Hinweis zur
Umgebungstemperatur

 dauerhaft

kurzzeitig: 80 °C / 30 min

Verklebungstemperatur: +16...+25 °C

Mechanische Daten
Gewicht [g]  23

Abmessungen [mm]  50 x 1000 x 0,4

Reflektorfläche [mm]  50 x 1000

Werkstoffe  Kunststoff; Acryl
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Länge [mm]  1000

Bemerkungen
Verpackungseinheit  1 Stück

Weitere Daten

Typische Rückstrahlwerte bei 0,2 ° Beobachtungswinkel [cd/lx * m²]

Ausleuchtungswinkel 5 ° / 40 ° 1000 / ≅ 300

 


