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Artiklen er udgået - arkiv informationer

Applikation
Applikation  tilkobling til mellemste styringssystemer

Elektriske Data
Driftspænding [V]  5 DC;  (via back bone)

Strømforbrug [mA]  200;  (via back bone)

Max. strømforbrug fra AS-i [mA]  40

Antal AS-i Master  1

Interface
Kommunikationsinterface  S7-300

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  0...60

Kapslingsklasse  IP 20

AS-i parametre
AS-i version  2.1

AS-i master profil  M1
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Mekaniske data
Materiale  PBT

Tilbehør
Tilbehør (valgfri)  Frontstik:, E70126

Manual:, tysk, AC1056

Manual:, engelsk, AC1059

Bemærkning
Bemærkning  Adgangen til AS-i periferi sker på samme måde som til standardperiferi.

Eksisterende programmer kan stadig anvendes

Emballage-enheder  1 stk.


