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Artiklen er udgået - arkiv informationer

Elektriske Data
Driftspænding [V]  26,5...31,6 DC

Strømforbrug [mA]  < 180

Udgange
Elektrisk design  AS-i

Spændingsområde DC [V]  24

Max strømbelastning pr.
udgang

[mA]  
10

Opløsning analog output  6, 9, 12, 15

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  0...70

Kapslingsklasse  IP 20

Godkendelser / Tests
EMC  EN 50295

AS-i parametre
AS-i profil  S-7.1

AS-i I/O konfiguration [hex]  7

AS-i ID kode [hex]  1

Placering af parameterbits  Parameter
bit

Funktion

P0 Måleprincip : Spænding 0...10 V* / Strøm 0/4...20 mA

P1 Måleområde : 0...20 mA*
(0...7FFF
Hex)

eller 0...10 V
(0...7FFF
Hex) /

eller 0...10 V
(0...2710
Hex)
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4...20 mA
(0...7FFF
Hex)

P2 rampe
funktion

: deaktiveret * / aktiveret

P3 Dataoverførsel: enkel * / dobbelt

Mekaniske data
Monteringsmetode  montering på DIN bæreskinne og bagvæg; moduler kan monteres rækkevis

Materiale  PA; PVC

Display / Betjeningsenhed
Display  Drift 2 x LED, grøn

2 x LED, rød

Tilbehør
Tilbehør (valgfri)  LCD-display:, E70206

Bemærkning
Emballage-enheder  1 stk.

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning

A+ AS-i +
A- AS-i -
G Jordtilslutning Ground
O+ aktuatorforsyning +24V
O- aktuatorforsyning 0V
V analog udgang Spænding
C analog udgang Strøm
COM analog udgang 0V


