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Applikation
Radio godkendelse for  USA; Canada; Australien; Singapore; Malaysia; Indonesien; Mexico; Syd Afrika

Elektriske Data
Driftspænding [V]  24 DC

Strømforbrug [mA]  700

Arbejdsfrekvens [MHz]  902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI )  max. 400 mW
EIRP,  919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)

Antenne forbindelser  4;  (TNC Reverse)

RFID standard  EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Transmissions effekt ERP [mW]  2000;  (parametrerbar i step: 1 dB 50mW ... 2W)

Impedans [Ω]  50

Indgange / Udgange
Antal inputs og outputs  Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4

Indgange
Antal digitale indgange  4

Udgange
Antal digitale udgange  4

Max strømbelastning pr.
udgang

[mA]  
500;  (max.)

Registreringsområde
RSSI threshold  justerbar via software

Interface
Kommunikationsinterface  Ethernet

Ethernet - EtherNet/IP

Protokol  EtherNet/IP

Brugstype  Dataoverførsel
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Ethernet - TCP/IP

Protokol  TCP/IP

Brugstype  parameterindstilling; Dataoverførsel

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -20...55

Lagringstemperatur [°C]  -40...85

Kapslingsklasse  IP 67

Godkendelser / Tests
Radiogodkendelse  FCC Part15

UL godkendelse  Ta -20...60 °C

Enclosure type IP67

Strømforsyning SELV

Fil nummer UL E347020

Mekaniske data
Vægt [g]  3417,8

Dimensioner [mm]  300 x 300 x 71

Materiale  Kapsling: aluminium; Beskyttelses afdækning: Kunststof; TNC-
hunstik: messing / PTFE (teflon); Stikforbindelse: messing / kunststof

Display / Betjeningsenhed
Display  Drift 1 x LED, gul/grøn

4 x LED, multi-colour Programmerbar

Akustisk signal  buzzer

Bemærkning
Emballage-enheder  1 stk.

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 1 x M12; kodning: X

LAN

1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 RX-

PoE+

1 TX+ / PoE+1
2 TX- / PoE+1
3 RX+ / PoE+2
4 RX- / PoE+2
5 PoE+1
6 PoE+1
7 PoE+2
8 PoE+2
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Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A

Power Supply

1 +24V DC
2 GND
3 GND
4 +24V DC

Elektrisk tilslutning - input / output

Stik: 1 x M12

GPIO

1 OUT_CMN
2 OUTPUT_1
3 INPUT_3
4 INPUT_CMN
5 INPUT_1
6 GND
7 UB
8 OUTPUT_4
9 OUTPUT_3
10 OUTPUT_2
11 INPUT_2
12 INPUT_4


