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Artiklen er udgået - arkiv informationer

Elektriske Data
Driftspænding [V]  < 125 AC / < 150 DC

Max strømbelastning total pr.
modul/slot

[A]  
4

Max strømbelastning total [A]  4

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -15...90

Kapslingsklasse  IP 67

Mekaniske data
Materiale  TPU

Bemærkning
Emballage-enheder  1 stk.
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Elektrisk tilslutning

Kabel: 10 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )

Tilslutning

Ledningsfarver :
BK = sort
BN = brun
BU = blå
WH = hvid


