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Elektriske Data
Driftspænding [V]  12 DC;  (±1,5V)

Overspændingsbeskyttelse  ja

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -40...85

Lagringstemperatur [°C]  -40...125

Opbevaring fugtighed [%]  < 75;  (relativ fugtighed)

Holdbarhed [MON]  24

Kapslingsklasse  IP 67

Mekaniske data
Vægt [g]  149

Materiale  Kapsling: ABS sort

Tilbehør
Leverings omfang  Beskyttelses-kapper

Bemærkning
Emballage-enheder  1 stk.
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Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik:  M16; kodning: A

MON

1 koax kabel kerne video signal
2 koax afskærmning video GND
3 ikke anvendt
4 ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik:  M16; kodning: A

C1...3

1 koax kabel kerne video signal
2 koax afskærmning video GND
3 U+
4 0 V


