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Produktegenskaber
Elektrisk design  PNP

Dimensioner [mm]  M12 x 1 / L = 63

Elektriske Data
Driftspænding [V]  10...30 DC

Strømforbrug [mA]  < 15

Kapslingsklasse  III

Polaritetsbeskyttelse  ja

Udgange
Elektrisk design  PNP

Kortslutningsbeskyttelse  ja

Type af
kortslutningsbeskyttelse

 
taktvis

Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C]  -25...70

Kapslingsklasse  IP 65; IP 67; IP 68;  ("Coolant" (kølevæske))

Godkendelser / Tests
EMC  EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF bestrålet 10 V/m (80...1000 MHz)

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV

EN 61000-4-6 HF ledningsbåret 10 V (0,15...80 MHz)

EN 55011 Klasse B

MTTF [År]  1048

Mekaniske data
Vægt [g]  34,8

Dimensioner [mm]  M12 x 1 / L = 63

Gevind betegnelse  M12 x 1

Bemærkning
Emballage-enheder  1 stk.
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Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A

Tilslutning


