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Tapón de protección
Protective cap male M12 V4A  4pcs.

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos el derecho de modificar características técnicas sin previo aviso. — ES-ES — E12598-00 — 06.07.2018 —

Campo de aplicación
Versión  para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria

Instalación  Utilización solo con equipos de la clase de protección III

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C]  -25...100

Grado de protección  IP 65; IP 67; IP 69K

Datos mecánicos
Peso [g]  21,5

Dimensiones [mm]  M12 x 1

Nombre de la rosca  M12 x 1

Materiales  extremos posteriores: inox (1.4404 /  316L); Junta de estanqueidad: EPDM

Par de apriete [Nm]  0,6...1,2;  (Se debe respetar el valor máximo de la pieza complementaria)

Notas
Cantidad por pack  4 unid.


