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Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

1 merkintäkenttä

Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V]  26,5...31,6 DC

Virrankulutus [mA]  < 50

Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä  Tulojen lukumäärä, binääri: 4

Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri  4

Tulojen anturijännitesyöttö  AS-i

Tulovirta "1" [mA]  3...5

Tulovirta "0" [mA]  0,5...1

Lähdöt
Sähköinen rakenne  AS-i

Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C]  -25...60

Suojausluokka  IP 65

Hyväksynnät / testit
EMC  EN 50295

AS-i-luokitus
AS-i-profiili  S-0.F

AS-i I/O-konfigurointi [hex]  0

AS-i ID-koodi [hex]  F
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Databittien merkitys  data-bitti D0 D1 D2 D3

määrittely I-1 I-2 / I-3 I-4

Parametribitit  parametribittiToiminta

P0 anturivalvonta: I1 deaktivoitu * / aktivoitu

P1 anturivalvonta: I2 deaktivoitu * / aktivoitu

P2 anturivalvonta: I3 deaktivoitu * / aktivoitu

P3 anturivalvonta: I4 deaktivoitu * / aktivoitu

Mekaaniset tiedot
Asennustapa  AS-i-liitäntä / FC- tai SC-pohjaosa

Materiaalit  PA 6-GF30; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)

Näytöt / käyttöelementit
Näyttö  käyttö LED, vihreä

Toiminta LED, keltainen

Huomautuksia
Pakkausyksikkö  1 kpl

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:


