
DN0302

Suojapiirimoduli keskeytymättömälle jännitesyötölle
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — DN0302-00 — 25.07.2017 —

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

1 LED-merkkivalot virheet
2 painike on / off / reset
3 Signaali-pistoke
4 tila LED

Sähköiset tiedot
Nimellisjännite DC [V]  24

Tulojännite DC [V]  18...30

Suojausluokka  III

Napaisuussuojaus  ei

Maks. lähtövirta min.
lähtöjännitteellä

[A]  
4

Lähtövirtaa koskeva
huomautus

[A]  4 x 4

Tulovirta (nimellisjännite 24 V
DC)

[A]  
16

Lähtöjen kytkemiseksi
tarvittava tulojännite

[V]  
21,4

Lepovirta [mA]  43

Tehohäviö (nimellisjännite 24
V DC)

[W]  
1,8

Tehohäviö lepotilassa [W]  1

Takaisinsyöttösuojaus [V]  30

Lähdöt
Tulojännitesuojauksen
aktivointi

[V]  
21,4

Lähtövirta yhteensä [A]  16

Lähtövirran rajoitus [A]  19,9

Jännitehäviö tulon ja lähdön
välillä

[mV]  
101
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Kuormituskapasitanssi per
lähtö

[mF]  
57

Kuormituskapasitanssi
yhteensä

[mF]  
57

Vasteajat
Lähtöjen vetohidastus [ms]  270

Päästöajat arvolla 2 x
nimellisvirta

[s]  
1

Katkaisuajat
oikosulkutapauksissa

[ms]  
5

Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C]  -25...70

Varastointilämpötila [°C]  -40...85

Sallittu suht. ilmankosteus [%]  95;  (ei-kondensoituva)

Suojausluokka  IP 20

Likaantumisaste  2

Hyväksynnät / testit
EMC  EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m 80...2700 MHz

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV

EN 61000-4-6 HF johtava 10 V 0,15...80 MHz

Tärinänkestoisuus  IEC 60028-2-6 2 g 17,8...500 Hz

Iskunkestävyys  IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms

Mekaaniset tiedot
Paino [g]  203

Mitat [mm]  75 x 45 x 91

Materiaalit  PC

Näytöt / käyttöelementit
Näyttö  lähtö ylikuormitettu 4 x LED, punainen

Jännitesyöttö 1 x LED, vihreä

Tarvikkeet
Toimitettavat osat  pistokeruuviliitin:, signaalijohtimille

Huomautuksia
Pakkausyksikkö  1 kpl

Sähköinen liitäntä

, signaalijohtimeth: 0,25...1,5 mm²
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, jännitesyöttöjohtimet: 0,25...6 mm²

Liitäntä


