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1 lukituskorvake

Tuotteen ominaisuudet
Mitat [mm]  48 x 48 x 107

Sovellutus
Sovellutus  esivalintalaskuri 2 esivalinnalla

Sähköiset tiedot
Nimellisjännite AC [V]  90...260

Nimellistaajuus AC [Hz]  50...60

Lisäjännitesyöttö antureille
DC

[V]  
24;  (±15 %, 80 mA)

Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä  Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Rähtöjen lukumäärä: 2

Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri  2

Lähdöt
Rähtöjen lukumäärä  2

Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C]  -20...65

Varastointilämpötila [°C]  -25...75

Sallittu suht. ilmankosteus [%]  93

Suojausluokka  IP 65;  (etupuolelta)

Suojausluokka, liittimet  IP 00

Hyväksynnät / testit
EMC  EN 55011 luokka B

EN 61000-6-2 (suojatuilla ohjaus- ja signaalijohtimilla)

Iskunkestävyys  EN 60068-2-27 100 g XYZ

Tärinänkestävyys  EN 60068-2-6 10...55 Hz / (1 mm / XYZ)

Mekaaniset tiedot
Paino [g]  214,5

Mitat [mm]  48 x 48 x 107
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Materiaalit  PC musta

Näytöt / käyttöelementit
Näyttö  2 x 7-segmentti-LCD-näyttö, vihreä

taustavalaistu 6-numeroinen

Käyttöelementit  8 Painike

Sähköinen liitäntä

pistokeruuviliittimet: 7 x ...2,5 mm²

pistokeruuviliittimet: 8 x ...1,5 mm²

Liitäntä


