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Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys

Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V]  26,5...31,6 DC;  (rajoitetun jännitteen vaatimukset UL 508 mukaan:

sähköisesti erotettu käyttöjännite, joka on suojattu ylivirtasuojalla)

Virrankulutus [mA]  < 250

Tulot
Tulojen anturijännitesyöttö  AS-i

Jännitesyöttö [V]  19,2...30;  (lattakaapelin kautta)

Analogiatulot suojattu
oikosulkujen varalta

 
kyllä

Lähdöt
Sähköinen rakenne  AS-i

Jännitealue DC [V]  15...30;  (EN 50106 (PELV); FC-E-kytkentämodulin kautta;
lattakaapelin kautta; rajoitetun jännitteen vaatimukset UL 508 mukaan:

sähköisesti erotettu käyttöjännite, joka on suojattu ylivirtasuojalla)

Kuormitettavuus / lähtö [mA]  500;  (PNP)

Oikosulkusuojaus  kyllä

Galvaaninen erotus  kyllä

Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C]  -25...55

Suojausluokka  IP 67
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Hyväksynnät / testit
EMC  EN 50295

AS-i-luokitus
AS-i versio  2.1

AS-i-osoitteenanto  IR-osoitteenanto mahdollinen

AS-i-profiili  S-7.B.E

AS-i I/O-konfigurointi [hex]  7

AS-i ID-koodi [hex]  B.E

AS-i-hyväksyntä  61801

Mekaaniset tiedot
Asennustapa  AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille

Materiaalit  PBT; valumassa: Guronic C400-0

Näytöt / käyttöelementit
Näyttö  2 x LED, punainen

2 x LED, vihreä

2 x LED, keltainen

Tarvikkeet
Toimitettavat osat  Suojahatut: M12

Huomautuksia
Pakkausyksikkö  1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä:  M12; koodaus: A


