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Câbles de raccordement pour caméras avec sortie
vidéo
ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE
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Données électriques
Tension d'alimentation [V]  12 DC;  (±1,5V)

Protection contre les
surcharges

 
oui

Conditions d'utilisation
Indice de protection  IP 67

Données mécaniques
Poids [g]  58,5

Matières  équerre de fixation: ABS

Remarques
Unité d'emballage  1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M16; codage: A

1 fil interne coax signal vidéo
2 blindage coax GND vidéo
3 U+
4 0 V


