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Εφαρμογή
Εφαρμογή  Περίβλημα ενσωμάτωσης

Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V]  26,5...31,6 DC

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος
από AS-i

[mA]  
250

Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]  0,2;  (ολικό ρεύμα για όλες τις εισόδους και εξόδους με τροφοδοσία AS-i: 200 mA)

Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων  Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4

Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων  4

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών
εισόδων

 
PNP

Τροφοδοσία αισθητήρα για
τις εισόδους

 
AS-i

Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]  15...30;  (DC)

Μεγ. ολική ένταση ρεύματος
εισόδων

[mA]  
200

Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]  > 3

Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]  < 1,5

Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]  > 10

Ψηφιακές είσοδοι
προστατευμένες από
βραχυκύκλωμα

 
Ναι

Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση  PNP

Αριθμός ψηφιακών εξόδων  4

Κύκλωμα  PNP

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]  50

Προστασία
βραχυκυκλώματος

 
Ναι

Γαλβανικά απομονωμένο  Ναι

Έξοδοι τροφοδοσίας
ενεργοποιητή

 
AS-i
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Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -25...60

Βαθμός προστασίας  IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ  EN 50295

MTTF [χρόνια]  322

AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i  2.1

Εκτεταμένη λειτουργία
διευθυνσιοδότησης

 
Όχι

Προφίλ κύριας μονάδας AS-i  M2; M3; M4

Προφίλ AS-i  S-7.0.F

Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]  7

Αριθμός ID AS-i [hex]  0.F

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  115

Τρόπος συναρμολόγησης  Ενσωμάτωση σε περίβλημα Moeller RMQ τιτάνιο: I3M, I4M, I5M

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων  λειτουργία LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις  Η πλακέτα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε ένα περίβλημα RMQ22.

Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:

O-, I+, I1, I2, I3, I4

Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο μη προσβάσιμο από χέρια.

Τμχ συσκευασίας  1 τμχ
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Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,2 m

Σύνδεση

Χρώματα κλώνων :
BN = Καφέ
BU = Μπλε
BK = μαύρο
RD = Κόκκινο


