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Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εφαρμογή
Εφαρμογή  Ανίχνευση ασύμμετρων και συμμετρικών σφαλμάτων μόνωσης; επιτήρηση

μόνωσης σε δίκτυα χωρίς γείωση AS-i και 24 V DC (σύστημα IT)

Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V]  26,5...31,6 DC

Ονομαστική τάση DC [V]  21...36

Μεγ. κατανάλωση ρεύματος
από AS-i

[mA]  
40

Έξοδοι
Αντοχή επαφών  1A  AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -25...60

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]  -40...70

Βαθμός προστασίας  IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ  EN 61557-8 (1997)

EN 61326/A2 (2001)

AS-i κατάταξη
Πιστοποιητικό AS-i  19901

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  179

Περίβλημα  Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων  λειτουργία LED, Πράσινο

τρόπος λειτουργίας LED, Κίτρινο
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Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις  Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.

Τμχ συσκευασίας  1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση


