
DC0103

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
D100/ 12/24VDC/TEACH IN

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — DC0103-00 — 06.03.2003 —

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα  πλαστικό περίβλημα

Εφαρμογή
Εφαρμογή  Αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε περίπτωση μη επίτευξης των ελάχιστων

οριακών τιμών στροφών με ελάχιστο και μέγιστο σημείο ενεργοποίησης

Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V]  24...28

Κατανάλωση ρεύματος [mA]  < 50

Βοηθητική ενέργεια για
αισθητήρες DC

[V]  
10,5;  (≤ 10 mA)

Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων  Αριθμός εξόδων ρελέ: 1

Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ  1

Αντοχή επαφών  8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min]  100...20000

Ακρίβεια / αποκλίσεις
Επαναληψιμότητα [% του Sr]  1

Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής  Λειτουργία εκμάθησης

Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -20...60
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Βαθμός προστασίας  IP 65

Βαθμός προστασίας
ακροδεκτών

 
IP 20

Μηχανικά δεδομένα
Περίβλημα  πλαστικό περίβλημα

Υλικό κατασκευής  Περίβλημα: PC; κάλυμμα: Polystyrol διαφανής

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων  Ενεργοποίησης εξόδου 1 x LED, Πράσινο

λειτουργία 1 x LED, Πράσινο

παραμετροποίηση 2 x LED, Κόκκινο

Σήμα εισόδου 1 x LED, Κίτρινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση


