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Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό  Χωρίς αλογόνο

Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V]  < 50 AC/DC

Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -25...90

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  62,1

Υλικό κατασκευής  Ορείχαλκος επινικελωμένος; Περίβλημα: TPU

Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας  1 τμχ
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Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση


