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Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας  Φωτοκύτταρο διάχυσης

Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

 
OB50; OBF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]  55

OBF

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]  110

OO50

Εμβέλεια οπτικής ίνας [mm]  235

Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -40...70

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  16,2

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης  ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής
ανίχνευσης

 
M8

Συνολικό μήκος [mm]  καλωδιώσιμο

Διάταξη ινών  

Διάμετρος πυρήνα [mm]  2 x 1,5
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Υλικό κατασκευής  Περίβλημα: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου

Υλικό ίνας  PMMA

Υλικό κεφαλής ίνας  Αλουμίνιο

Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα  Εξαγωνικά παξιμάδια: 2 x M8

Ροδέλες: 2

Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας  1 τμχ


