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Εφαρμογή
Αρχή λειτουργίας  Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή
οπτικών ινών

 
OBF; ODF; OMF

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]  1000

ODF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]  4

OMF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]  800

Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]  -58...315

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  204

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης  Υπό γωνία

Συνολικό μήκος [mm]  900

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]  19

Διάταξη ινών  

Υλικό ίνας  Γυαλί



E20825

Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα
FE-50-V-V-M5/16/R

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση! — EL-GR — E20825-00 — 06.03.2003 —

Υλικό κεφαλής ίνας  ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Υλικό περιβλήματος ίνας  ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)

Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα  Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M8

δακτύλιοι σύσφιξης: 2

O-ring: 2

Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας  1 τμχ


