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1 πλακέ θηλυκοί κονέκτορες 2,8 x 0,8 mm
2 πλακέ θηλυκοί κονέκτορες 6,3 x 0,8 mm
3 πλακέ θηλυκοί κονέκτορες 6,3 x 0,8 mm πλήρως μονωμένοι
4 Επαφές για θήκες ασφαλειών αυτοκινήτων
5 Ακροδέκτες οπής

Εφαρμογή
Σχεδίαση  για BasicRelay, για την πλήρη σύνδεση ενός BasicRelay, CR0421

Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g]  85,5

Διαστάσεις [mm]  134,5 x 50,6 x 210
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Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα  μαχαιρωτοί θηλυκοί ακροδέκτες για επαφές ρελέ:

10 x 2,8 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

μαχαιρωτοί θηλυκοί ακροδέκτες για επαφές ρελέ:
20 x 6,3 x 0,8 mm (0,5...1,0 mm²), DIN 46340

μαχαιρωτοί θηλυκοί ακροδέκτες για επαφές ρελέ:
20 x 6,3 x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), DIN 46340

μαχαιρωτοί θηλυκοί ακροδέκτες για διανομή ισχύος: 20 x 6,3
x 0,8 mm (1,0...2,5 mm²), πλήρως μονωμένοι DIN 46245

Επαφές για θήκες ασφαλειών αυτοκινήτων: 6 x 0,5...1,5 mm²

Επαφές για θήκες ασφαλειών αυτοκινήτων: 4 x 2,0...3,0 mm²

ακροδέκτες οπής για τροφοδοσία: 1 x M6 (10 mm²), DIN 46234

ακροδέκτες οπής για τροφοδοσία: 1 x M8 (10 mm²), DIN 46234

Παξιμάδια: 1 x M6, γαλβανισμένο ISO 4032

Παξιμάδια: 1 x M8, γαλβανισμένο ISO 4032

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες:


