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停產產品 - 存檔登録

替代產品: AC2731

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

電氣數據

工作電壓 [V]  26.5...31.6 DC

電流損耗 [mA]  250

Watchdog集成看門狗電路  是

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數  數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2

輸入

數字輸入數  2

數字輸入輸入電路  PNP

輸入感測器電源  AS-i

電源 [V]  18...30

輸入電流負載最大值 [mA]  100

輸入電流高 [mA]  6...10

輸入電流低 [mA]  0...2

開關級别高 [V]  > 10

數字輸入保護短路  是

輸出

電氣設計  PNP

數字輸出數量  2

每個輸出最大電流負載 [mA]  50
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短路保護  是

工作條件

環境溫度 [°C]  -25...85

外殼防護等級  IP 00

認證/測試

EMC電磁兼容  EN 50295

AS-i分類
AS-i Profil  S-3.0

AS-i I/O配置 [hex]  3

AS-i ID代碼 [hex]  0

顯示器/操作件

顯示  操作 LED, 綠色

功能 LED, 黄色

注釋

注釋  AS-i閥門頭模塊包括一個AS-i從站和兩個數字輸入和輸出。

印刷電路板及所有外圍設備的供電經由AS-i完成。

該模塊專門應用於閥門頭。

兩個電感式感測器檢測開/關位置，一個或兩個電磁閥應用於控制。

印刷電路板塗有防腐蝕的保護漆。

如果總線通信出現故障，watchdog集成看門狗電路可以確保電磁閥的斷開。

包裝單位  1 件數

電氣連接

螺絲接線端子:

連接

A+ AS-i +
A- AS-i -
I+ 感測器電源 +24V
I- 感測器電源 0V
I1/I2 開關輸入 感測器 1...2
O3/O4 開關輸出 致動器 1...2


