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停產產品 - 存檔登録

應用

應用  非對稱的及對稱絕緣誤差的檢測; 非接地的AS-i和24 V直流電壓網(IT系統)中絶緣監控

電氣數據

工作電壓 [V]  26.5...31.6 DC

額定電壓DC [V]  21...36

AS-i電流損耗最大值 [mA]  40

輸出

繼電器介面容量  1A  AC/DC

工作條件

環境溫度 [°C]  -25...60

存儲溫度 [°C]  -40...70

外殼防護等級  IP 20

認證/測試

EMC電磁兼容  EN 61557-8 (1997)

EN 61326/A2 (2001)

AS-i分類
AS-i認證  19901

機械技術數據

重量 [g]  179

外殼  DIN軌道和儀表盤的安裝

顯示器/操作件

顯示  操作 LED, 綠色

功能 LED, 黄色
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注釋

注釋  Aktives symmetrisches und passives Messverfahren.

2 Meldekontakte

Kontakt 11/14 löst bei unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt 11/24 löst bei symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern aus.

Kontakt geschlossen wenn AS-i Spannung anliegt und kein Erdschluss vorliegt.

包裝單位  1 件數

電氣連接

連接


