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應用於8針插座，核心顔色不規範。

請注意感測器和插座的接線(參見技術參數表)。

1 目標
2 照明單位
3 顯示 / 按鈕 / LED燈
4 焦距調整

產品特徵

圖像分辨率3D [px]  64 x 48

孔徑角3D [°]  40 x 30

閲讀率最大值 [Hz]  20

電氣數據

工作電壓公差 [%]  10

工作電壓 [V]  24 DC

電流損耗 [mA]  峰值電流脈衝: 3250; 標準值: 960

消耗功率 [W]  16

防護等級  III

圖像感測器  PMD 3D ToF-Chip

内部照明  是;  (紅外線: 850 nm 隱形輻射 LED 等級1)

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數  數字輸入數: 2; 數字輸出數量: 2

輸入

觸發器  24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1)

數字輸入數  2
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數字輸入輸入電路  24 V PNP;  (可配置; IEC 61131-2 Typ 1)

輸出

輸出數量  2

數字輸出數量  2;  (可配置)

輸出功能  24 V PNP

開關輸出DC電壓降最大值 [V]  1

每個輸出最大電流負載 [mA]  100

類比電流輸出 [mA]  4...20

負載最大值 [Ω]  300

類比電壓輸出 [V]  0...10

負載電阻最小值 [Ω]  10000

短路保護  是

短路保護類型  脈衝

過載保護  是

監控範圍

圖像分辨率3D [px]  64 x 48

孔徑角3D [°]  40 x 30

閲讀率最大值 [Hz]  20

軟體/編程

參數設定  經由兩個按鈕和10段數字顯示或借助於操作軟體經由PC/筆記本電腦

介面

通信接口  Ethernet

乙太網

乙太網接口數  1

傳輸標準  10Base-T; 100Base-TX

傳輸率  10; 100

出廠設定  IP地址: 192.168.0.69

子網路遮罩: 255.255.255.0

gateway IP addresse: 192.168.0.201

MAC address: 參見型號標示

工作條件

環境溫度 [°C]  -10...50

存儲溫度 [°C]  -40...85

外殼防護等級  IP 67

認證/測試

MTTF [年]  55

機械技術數據

重量 [g]  1179

尺寸 [mm]  123.5 x 75 x 95

材質  外殼: 模壓鑄鋁; 前面透鏡: PMMA; 顯示視窗: PC
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顯示器/操作件

顯示  開關狀態 4 x LED, 黄色
4 x LED, 綠色
10段顯示螢幕, 4位數字

注釋

包裝單位  1 件數

電氣連接 - Ethernet

連接器: 1 x M12; 編碼: D

1 TD +
2 RD +
3 TD -
4 RD -

電氣連接 - 製程連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A

1 U+
2 觸發脈衝輸入
3 0 V
4 OUT 1 / 類比輸出
5 Ready
6 OUT 2
7 IN 1 / 開關輸入 1
8 IN 2 / 開關輸入 2
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其它數據

像場大小

檢測範圍/距離 長度 寬度 中間的像素 [mm] 最小目標表面

500 420 290 7 x 7 13 x 13

1000 840 580 13 x 13 26 x 26

1500 1260 870 20 x 20 39 x 39

2000 1680 1160 26 x 26 53 x 53

2500 2100 1450 33 x 33 66 x 66

3000 2520 1740 39 x 39 79 x 79

3500 2940 2030 46 x 46 92 x 92

4000 3360 2320 53 x 53 105 x 105

4500 3780 2610 59 x 59 118 x 118

5000 4200 2900 66 x 66 131 x 131

5500 4620 3190 72 x 72 144 x 144

6000 5040 3480 79 x 79 158 x 158

物體必須至少由2×2個像素檢測，以確保高安全性。

 


