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產品特徵

輸入和輸出總數  數字輸出數量: 1

製程連接  1/2" NPT

應用

介質  水

介質溫度 [°C]  -10...60;  (當介質溫度< 4°C時，數據針對水/乙二醇(40%乙二醇)為依據。)

抗壓强度 [bar]  25

允許工作壓力的最大值（應用
於應用程序符合CRN標準）

[bar]  
25

電氣數據

工作電壓公差 [%]  -15...15

工作電壓 [V]  < 24 AC / 24 DC;  (按照SELV/PELV)

電流損耗 [mA]  < 50

防護等級  III

反相保護  是

開機延遲時間 [s]  15

總的輸入/輸出

輸入和輸出總數  數字輸出數量: 1

輸出

輸出數量  1

輸出信號  開關信號

電氣設計  PNP

數字輸出數量  1

輸出功能  常開

開關輸出DC電壓降最大值 [V]  0.8

開關輸出DC的持續電流負載 [mA]  80

短路保護  否

過載保護  否
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測量/設定範圍

注釋出廠設定  應用於水(20°C)及管道4"中的安裝

開關點, SP [cm/s]  15

注意開關點  已設定

開關點可設  否

反應時間

反應時間 [s]  1...10

工作條件

環境溫度 [°C]  -20...70

存儲溫度 [°C]  -40...70

外殼防護等級  IP 67

認證/測試

EMC電磁兼容  DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

抗衝擊  DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)

抗震  DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)

機械技術數據

重量 [g]  125.75

材質  不鏽鋼(1.4404 / 316L)

材質(潮濕部件)  不鏽鋼(1.4404 / 316L)

製程連接  1/2" NPT

電氣連接

需求的保護  請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲; ≤ 2 A; 快速行動

注釋

包裝單位  1 件數

電氣連接

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 電纜長度最大值: 10 m
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連接

OUT: 開關輸出
注釋 請根據IEC60127-2第一頁中的指導標準，使用小型保險絲 ≤ 2 A 快速行動
顔色符合DIN EN 60947-5-6標準
芯線顔色 :

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色


