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Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza  Broj digitalnih ulaza: 4

Mjerno područje [°C]  -200...850

Električni podaci
Radni napon [V]  26,5...31,6 DC

Potrošnja struje [mA]  < 90

Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza  Broj digitalnih ulaza: 4

Ulazi
Broj digitalnih ulaza  4

Napajanje senzora ulaza  AS-i

Maks. ukupna snaga struje
ulaza

[mA]  
1

Digitalni ulazi zaštićeni od
kratkih spojeva

 
da

Razlučivost analognog ulaza  16 / 0,1 °C

Izlazi
Električna izvedba  AS-i

Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [°C]  -200...850

Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C]  0...70
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Zaštita  IP 20

AS-i klasifikacija
Profil AS-i  S-7.1

Konfiguracija I/O AS-i [hex]  7

Identifikacijska šifra AS-i [hex]  1

Mehanički podaci
Vrsta montaže  Montaža na DIN vodilice i na stražnju stijenku; Mogući moduli u nizu

Materijali  PA; PVC

Prikazi / radni elementi
Prikaz  Pogon LED, Zeleno

Dodatna oprema
Dodatna oprema (opcionalno)  Zaslon LCD:, E70206

Opaske
Količina pakiranja  1 kom.

Električni priključak

Vijčane stezaljke:

Priključak


